- Ebinder

M161P67 BM16 [PAOS PPIP67 | Bajonett  SIIP67 ~ M9IP67 § M9IP40 {f PP IP67 QMPPIP6

M23

Geriitesteckdosen

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Gurtestdduir
Solenoid valve connectors size B Verbindungsleitungen

* Niedriges Gehduse

* Schutzart IP65/IP67 "

* Beschaltete Varianten

* Versionen mit angespritztem Kabel

* Industrie

* DIN EN 175301-803 (ersetzt DIN 43650)

Bajonett

RD24 M25

RD30

=
. Female power connectors
= Female solenoid valve connectors
= Connecting cables
= * Low housing
- * Degree of protection IP65/1P67"
o Wired versions
* Moulded versions
* Industrial standard
= o DIN EN 175301-803 (replaces DIN 43650)
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~ [ Bauform B UErliuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 - TI-4. / " Explanation of protection standards see page TI-3 - T-4.
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=1 hinder 225 - 220

M161P67 M16IPAOQ PPIP67 ' Bajonett  SIIP67  M9IP67 - M91P40 - PP IP67 BMPPIP67f Bajonett §f SI P67

M23

Aufbau des Steckverbinders:
Construction of the connector:

Bajonett

M25

Geriitesteckdose mit
Geriitestecker

Female power connector with
male power connector

RD24

RD30

Gerdtesteckdose Industrie =
Female power connector _
industrial standard =
=
Geriitesteckdose DIN
Female power connector DIN
]
=
Magnetventilsteckdose Industrie 2
Female solenoid valve connector =
industrial standard S
g

BF-A

Magnetventilsteckdose DIN
Female solenoid valve connector DIN

BF-B

BF-C

Bauform B -
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SI P67

=1 binder

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225

Industrie

Solenoid valve connectors size B series 225 Industrial standard

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B L MI12-A M8 M5

BF-C

Bezeichnung Geriitesteckdose Industrie Geriitesteckdose Industrie,
Description Female power connector industrial standard metrisches Gewinde M16
Female power connector industrial standard,

Abbildung metric thread M16
Figure
MaBzeichnung

. 28,1
D b

rawing 0
TF-ws
Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass (mm) Bestell-Nummer Polzahl Kabeldurchlass (mm) Bestell-Nummer
Ordering-No. Contacts Cable outlet (mm) Ordering-Number Contacts Cable outlet (mm) Ordering-Number
2+PE 6-8 43-1830-000-03 N @ 2+PE 6-10 43-1830-004-03

Technische Daten
Specifications

Polzahl

2+PE

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

Tentalschraube/central screw

Connector locking system

Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt min. 0,34 mmZ (min. AWG 22), max. 1,5 mm? (max. AWG 16) Wire gauge
Kabeldurchlass 6-8 mm, 6-10 mm (able outlet
Schutzart P65 Degree of protection
Mechanische Lebensdaver > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +120 °C mit Dichtung 16-8105-000/with seal 16-8105-000 Upper temperature
Untere Grenztemperatur - 20 °C mit Dichtung 16-8105-000/with seal 16-8105-000 Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated volfage
Bemessungs-StoBispannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{berspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 10A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material ot contact
Kontaktoberflche Ni (Nickel/nickel) Contact plating
Material Kontaktkarper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse PA (UL 94 HB) Material of housing

Bauform B
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225

Solenoid valve connectors size B series 225

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Technische Daten

Gerdtesteckdose Industrie,
beschaltet

Female power connector industrial standard,

wired

Polzahl | Kabeldurchlass (mm)
Contacts | Cable outlet (mm)
2+PE 6-8

Schaltung
Wiring

P10 230V

P10

Strom
Rated current

2A

+2

Bestell-Nummer
Ordering-Number

43-1832-110-03

Industrie
Industrial standard

Geriitesteckdose Industrie,
beschaltet, LED

Female power connector industrial standard,

wired, LED

—_—
= 1 BHE
5 B@

rot/red) |

=9e
Z
+2
LED
7, Tot/red
A
=) =
Polzahl | Kabeldurchlass (mm) | Schaltung | Strom Bestell-Nummer
Contacts | Cable outlet (mm) Wiring Rated current | Ordering-Number
6-8 E6 24V | 10A 43-1834-135-03
2+PE 6-8 P30 220V | 10A 43-1834-130-03
6-8 P41 24V | 2A 43-1834-141-03

Specifications

Polzahl 2+PE Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung Tentalschraube /central screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt min. 0,34 mm2 (min. AWG 22), max. 1,5 mm? (max. AWG 16) Wire gauge
Kabeldurchlass 6-8 mm Cable outlet
Schutzart P65 Degree of protection
Mechanische Lebensdaver > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 24V, 250V Rated voltage
Bemessungs-StoBispannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe 11 Material group
Bemessungsstrom (40°C) 2A,10A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberfliche Ni (Nickel/nickel) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehiuse PA (UL 94 HB) Material of housing

Bouform B IFH

SI P40 Tl

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

MI12-A M8 M5 RD30 RD24 M25  Bojonett  M23

VL

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B

BF-C



SI P40 Tl

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B VL MI12-A M8 M5

BF-C

=1 binder

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220

Solenoid valve connectors size B series 220

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Technische Daten

Geriitesteckdose DIN EN 175301-803

Female power connector DIN EN 175301-803

Polzahl
Contacts

2+PE

Kabeldurchlass (mm)
Cable outlet (mm)

6-8

Bestell-Nummer
Ordering-Number

43-1800-000-03

Geriitesteckdose DIN EN 175301-803,
metrisches Gewinde M16

Female power connector DIN EN 175301-803,
metric thread M16

26,5

&

3l

Polzahl
Contacts

2+PE

TFm

Kabeldurchlass (mm)
Cable outlet (mm)

6-10

Bestell-Nummer
Ordering-Number

43-1800-004-03

Specifications

Polzahl 2+PE Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung Tentalschraube /central screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt min. 0,34 mmZ (min. AWG 22), max. 1,5 mmZ (max. AWG 16) Wire gauge
Kabeldurchlass 6-8 mm, 6-10 mm Cable outlet

Schutzart P65 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation

Obere Grenztemperatur

+120 °C mit Dichtung 16-8100-000/with seal 16-8100-000

Upper temperature

Untere Grenztemperatur - 20 °C mit Dichtung 16-8100-000/with seal 16-8100-000 Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated volfage
Bemessungs-StoBspannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{berspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe M1l Material group
Bemessungsstrom (40°C) 10A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material ot contact
Kontaktoberflche Ni (Nickel /nickel) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse PA (UL 94 HB) Material of housing

Bauform B
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 - 220

Solenoid valve connectors size B series 225 - 220

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Technische Daten

Adapter Serie 225
Geriitesteckdose Industrie, M12
Adapter series 225

Female power connector industrial standard, M12

918

N

M2x

Polzahl
Contacts

2+PE

2 FLM3

Bestell-Nummer
Ordering-Number

99-5712-00-03

Adapter Serie 220
Geriiesteckdose DIN EN 175301-803, M12
Adapter series 220

Female power connector DIN EN 175301-803, M12

20,6
8w
@
B2y
018

i ~54 -
( i
=
i
2 8
Polzahl Bestell-Nummer
Contacts Ordering-Number
2+PE 99-5718-00-03

Specifications

Polzahl 2+PE Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung Tentalschraube /central screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt min. 0,34 mm2 (min. AWG 22) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart IP65 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 8000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Confact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze), Culn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Ni (Nickel /nickel), Au (Gold /gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse PA (UL 94 HB) Material of housing

Bouform B [

SI P40 Tl

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

MI12-A M8 M5
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BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS MI2D  MI2-B
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225

Industrie

Solenoid valve connectors size B series 225 Industrial standard

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B L MI12-A M8 M5

BF-C

Bezeichnung Magnetventilsteckdose Industrie, Magnetventilsteckdose Industrie,
Description Kabel angespritzt PUR 0,75mm? Kabel angespritzt PUR 0,75mm?, beschaltet, LED
Female solenoid valve connector industrial standard, Female solenoid valve connector industrial standard,
Abbildung moulded cable PUR 0,75mm? moulded cable PUR 0,75mm?, wired, LED
Figure
MaBzeichnung Al
Drawing o 39 L - 39 L 1 >— braun/brown
\ TH m \ e LED
« J — ] o J — gelb/yellow
i B L6 o P 7> blau /blve
= .
1 5 . PE > griin/gelb
] O
28x20,5 28x20,5 groen/yellow
1 braun/brown
Ky ¥ lED
v & gelb/yellow
2 blau/blue
PE>————— griin/gelb
green/yellow
Bestell-Nr. Polzahl Kabellinge (m) | Spannung | Strom Bestell-Nummer Polzahl Kabellinge (m) | Spannung | Strom Bestell-Nummer
Ordering-}lo. Confacts | Cable length (m) | Volfage Rated current | Ordering-Number Contacts Cable length (m) | Voltage Rated current | Ordering-Number
3 24V 10A 30-1313-300-510
3 250V 10A 30-1313-300-000 2+PE 710
5 24V 10A 30-1313-500-510
2+PE
3 24V 10A 30-1313-300-520
5 250V 10A 30-1313-500-000 2+PE 120
5 24V 10A 30-1313-500-520

Technische Daten
Specifications

Polzahl

2+PE

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

Tentalschraube /central screw

Connector locking system

Anschlussart schneidklemm, am Kabel angespritzt,/IDT connection, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,75 mm? (AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V, 24V Rated volfage
Bemessungs-Stofspannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie I Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe II Material group
Bemessungsstrom (40°C) 10A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Confact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material ot contact
Kontaktoberfliiche Sn (Zinn/tin) Contact plating
Material Kontaktkdrper PC/PA Material of contact body
Material Gehduse PBT Material of housing

Bauform B
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220

Solenoid valve connectors size B series 220

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Technische Daten

Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803,

Kabel angespritzt PUR 0,75mm?
Female solenoid valve connector DIN EN 175301-803,
moulded cable PUR 0,75mm?

Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803,
Kabel angespritzt PUR 0,75mm?, beschaltet, LED

Female solenoid valve connector DIN EN 175301-803,
moulded cable PUR 0,75mm?, wired, LED

19

Polzahl
Contacts

2+PE

710
39 L o 39 L 1 >— braun/brown
] \ T - \ I 1)
J o — 2t J — gelb/yellow
v 06 & ﬂ 06 7> blow/ble
5 5 : = PE > griin/gelb
28x20,5 28x20,5 greeny/yellow
120
1 braun/brown
Ky ¥ LED
v & gelb/yellow
2 blau/blue
PE>——— griin/gelb
groen/yellow
Kabellinge (m) | Spannung | Sirom Bestell-Nummer Polzahl Kabellinge (m) | Spannung | Strom Bestell-Nummer
Cable length (m) | Voltage Rated current | Ordering-Number Contacts Cable length (m) | Voltage Rated current | Ordering-Number
3 24V 10A 32-1313-300-510
3 250V 10A 32-1313-300-000 2+PE 110
5 24V 10A 32-1313-500-510
3 Y3 10A 32-1313-300-520
5 250V 10A 32-1313-500-000 2+PE 120
5 24V 10A 32-1313-500-520

Specifications

Polzahl

2+PE

Ny

mber of contacts

Steckverbinder Verriegelung

Tentalschraube /central screw

Connector locking system

Anschlussart schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,75 mmZ (AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdaver > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V, 24V Rated volfage
Bemessungs-StoBspannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 10A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Confact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material ot contact
Kontaktoberflache Sn (Zinn/tin) Contact plating
Material Kontaktkrper PC/PA Material of contact body
Material Gehiuse PBT Material of housing

Bouform B [HEM

SI P40 Tl

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IP40 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

MI12-A M8 M5

VL

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B

BF-C
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SI P67
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SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B VL MI12-A M8 M5

BF-C

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 Industrie
Solenoid valve connectors size B series 225 Industrial standard
Bezeichnung Verbindungsleitung, Verbindungsleitung, Verbindungsleitung,
Description Magnetventilsteckdose Industrie - M12 Stecker gerade, Magnetventilsteckdose Industrie - M12 Stecker gerade, Magnetventilsteckdose Industrie - M12 Stecker gerade,
PUR 3x0,75mm? PUR 3x0,75mmZ, beschaltet, LED PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED, Freilaudfdiode
Abbildung Connecting cable, Connecting cable, Connecting cable,
Figure Female power connector industrial standard - M12 male Female power connector industrial standard - M12 male Female power connector industrial standard - M12 male
connector straight, PUR 3x0,75mm? connector straight, PUR 3x0,75mm?, wired, LED connector straight, PUR 3x0,75mmZ, wired, LED, recovery
diode
@
MaBzeichnung
Drawing - 40 L 46 28,6 = 40 8,6 o 40 8,6
[ : ? [ f=f
= = =
B = 1] = [} Jra
28x20,5 28x20,5 28x20,5
710 120
1 >— braun/brown ] braun/brown
il W\ |.ED s g LED
gelb/yellow o5k gelbyellow
7 >— blou/blue 2 blau/blve
PE>——— griin/gelb PE>———— griin/gelb
green/yellow green/yellow
Bestell-Nr. Polzahl Kabelldnge (m) | Bestell-Nr. Polzahl ' Kabellnge (m) | Spannung | Bestell-Nr. Polzahl | Kabelliinge (m) | Spannung | Bestell-Nr.
Orderin g-No‘ Contacts Cable length (m) | Ordering-No. Contacts | Cable length (m) | Voltage | Ordering-No. Contacts | Cable length (m) | Voltage | Ordering-No.
1 79-5712:10-03 1 uy 79-5714-10-03 1 uv 79-5716-10-03
4A 4A
2+PE 2+PE
ot 710 120
2 79-5712-20-03 2 79-5714-20-03 2 79-5716-20-03
24V 24V
4A 4A

Technische Daten
Specifications

Polzahl

2+PE

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

Tentalschraube /central screw

Connector locking system

Anschlussart

schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded

Termination

Anschlussquerschnitt 0,75 mm? (AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 4V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvolfage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze), Culn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberfldche Ni (Nickel/nickel), Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PC/PA Material of contact body
Material Gehduse PBT Material of housing

M Bouform B
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225

Solenoid valve connectors size B series 225

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Technische Daten

Verbindungsleitung,

Magnetventilsteckdose Industrie - M12 Stecker gewinkelt,

PUR 3x0,75mm?
Connecting cable,

Female power connector industrial standard - M12 male

connector angled, PUR 3x0,75mm?

19

2
i)
mg | ]

Verbindungsleitung,

PUR 3x0,75mmZ, beschaltet, LED
Connecting cable,

Magnetventilsteckdose Industrie - M12 Stecker gewinkelt,

Female power connector industrial standard - M12 male
connector angled, PUR 3x0,75mmZ, wired, LED

19
S

i)

i = ]
28x20,5 28x20,5
2145
o
1 >— braun/brown
& LED
7z gelb/yellow
7 >— blou/blue
PE>——— gilin/gelb
green/yellow
Polzahl Kabellinge (m) | Bestell-Nr. Polzahl | Kabellinge (m) | Spannung | Bestell-Nr.
Contacts Cable length (m) | Ordering-No. Contacts | Cable length (m) | Voltage | Ordering-No.
1 79:571310.03 1 Z“AV 7957151003
2+PE
2+PE
’ 10
2 79-5713-20-03 2 79-5715-20-03
4V
4A

Industrie
Industrial standard

Verbindungsleitung,

Magnetventilsteckdose Industrie - M12 Stecker gewinkelt,
PUR 3x0,75mmZ, beschaltet, LED, Freilaudfdiode

Connecting cable,

Female power connector industrial standard - M12 male
connector angled, PUR 3x0,75mmZ, wired, LED, recovery

diode
- 4
=
i o
28x20,5
1>— r— braun/brown
3__F B
v & gelb/yellow
2 >———L < blou/blue
PE>——— griin/gelb
green/yellow
Polzahl | Kabellinge (m) | Spannung | Bestell-Nr.
Contacts | Cable length (m) | Voltage | Ordering-No.
1 uv 7957171003
4A
2+PE
120
2 79-5717-20-03
24V
4A

Specifications

Polzahl

2+PE

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

Tentalschraube /central screw

Connector locking system

Anschlussart

schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded

Termination

Anschlussquerschnitt 0,75 mmZ (AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdaver > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 4V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze), Culn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberfliche Sn (Zinn/tin), Au (Gold /gold) Contact plating
Material Kontaktkérper PC/PA Material of contact body
Material Gehduse PBT Material of housing

Bouform B [HIH

SI P40 Tl

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220

Solenoid valve connectors size B series 220

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B VL MI12-A M8 M5

BF-C

Bezeichnung Verbindungsleitung, Verbindungsleitung, Verbindungsleitung,
Description Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803 - M12 Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803 - M12 Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803 - M12 Steck-
Stecker gerade, PUR 3x0,75mm? Stecker gerade, PUR 3x0,75mmZ, beschaltet, LED er gerade, PUR 3x0,75mmZ, beschaltet, LED, Freiloudf-
Abbildung Connecting cable, Connecting cable, diode
Figure Female power connector DIN EN 175301-803 - M12 male Female power connector DIN EN 175301-803 - M12 Connecting cable,
connector straight, PUR 3x0,75mm? male connector straight, PUR 3x0,75mm?, wired, LED Female power connector DIN EN 175301-803 - M12 male
connector straight, PUR 3x0,75mm?Z, wired, LED, recovery
diode
¢
MaBzeichnung
Drawing o 40 L 46 28,6 o 40 L 46 28,6 o 40 86
A : m : = -
= = =
B = 1] = [} e
28x20,5 28x20,5 28x20,5
710 120
1 >— braun/brown ] braun/brown
X A\ |_ED s v LED
gelb/yellow Aml gelb/yellow
7 >— blou/blue 2 blau/blve
PE>——— griin/gelb PE>————— griin/gelb
green/yellow green/yellow
Bestell-Nr Polzahl Kabellinge (m) | Bestell-Nr. Polzahl | Kabellinge (m) = Spannung | Bestell-Nr. Polzahl | Kabellinge (m) | Spannung | Bestell-Nr.
Onlering-No‘ Contacts Cable length (m) | Ordering-No. Contacts | Cable length (m) | Voltage | Ordering-No. Contacts | Cable length (m) | Voltage | Ordering-No.
1 79-5718-10-03 1 uv 79-5720-10-03 1 uy 79-5722-10-03
4A 4A
2+PE 2+PE 2+PE
710 120
2 79-5718-20-03 2 79-5720-20-03 2 79-5722-20-03
24V 24V
4A 4A

Technische Daten
Specifications

Polzahl

2+PE

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

Tentalschraube /central screw

Connector locking system

Anschlussart

schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded

Termination

Anschlussquerschnitt 0,75 mm? (AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 24V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze), Culn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberfldche Sn (Zinn/tin), Au (Gold /gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PC/PA Material of contact body
Material Gehduse PBT Material of housing

M Bouform B
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220

Solenoid valve connectors size B series 220

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Technische Daten

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803 - M12

Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm?2

Connecting cable,

Female power connector DIN EN 175301-803 - M12 male
connector angled, PUR 3x0,75mm?

Verbindungsleitung,

Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803 - M12
Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mmZ, beschaltet, LED

Connecting cable,

Female power connector DIN EN 175301-803 - M12

male connector angled, PUR 3x0,75mmZ, wired, LED

- 40 LB s - 40
(g
=0 (s
i [ra) i
28x205 MZx Ty v 28x205
o145
710
1 >— braun/brown
\ LED
® gelb/yellow
7 >— blou/blue
PE>——— grin/gelh
green,/yellow
Polzahl Kabelldnge (m) | Bestell-Nr. Polzahl | Kabelldnge (m) | Spannung | Bestell-Nr.
Contacts Cable length (m) | Ordering-No. Contacts | Cable length (m) = Voltage | Ordering-No.
1 79.5719-10-03 1 Z“AV 79-5721-10-03
2+PE
2+PE 0
2 79-5719-20-03 2 79-5721-20-03
24V
4A

Verbindungsleitung,

Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803 - M12
Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mmZ, beschaltet, LED,
Freilaudfdiode
Connecting cable,
Female power connector DIN EN 175301-803 - M12 male
connector angled, PUR 3x0,75mm?Z, wired, LED, recovery

diode
o 40 L 85 35
< @ %‘ﬂ»
i sg
28x20,5
1>— — braun/brown
T..7 W
v & gelb/yellow
2 >—L——L < blou/blue
PE>———— griin/gelb
green/yellow
Polzahl | Kabelliinge (m) | Spannung | Bestell-Nr.
Confacts | Cable length (m) = Voltage | Ordering-No.
1 uy 79-572310-03
4A
2+PE
120
2 79-5723-20-03
24V
4A

Specifications

Polzahl 2+PE Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung Tentalschraube /central screw Connector locking system
Anschlussart schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,75 mm? (AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung %V Rated volfage
Bemessungs-StoBispannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{berspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe I Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronce), CuIn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PC/PA Material of contact body
Material Gehduse PBT Material of housing

Bauform B

SI P40 Tl

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

MI12-A M8 M5

VL

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS MI2D  MI2-B

BF-C



SI P40 Tl

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

RD24 M25  Bajoneft ~ M23

RD30

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B VL MI12-A M8

BF-C

I binder

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 - 220

Solenoid valve connectors size B series 225 - 220

Bezeichnung Geriitestecker Industrie Serie 225 Geriitestecker DIN EN 175301-803 Serie 220
Description Male power connector industrial standard series 225 Male power connector DIN EN 175301-803 series 220
Abbildung
Figure
MaBzeichnung
Drawing
28]

Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nummer Polzahl Bestell-Nummer
Ordering-No. Contacts Ordering-Number Contacts Ordering-Number

2+PE 43-1831-000-03 @ 2+PE 43-1801-000-03 @

Technische Daten

Specifications

Polzahl 2+PE Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung Tentalschraube /central screw Connector locking system
Anschlussart [8ten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 1 mmZ (max. AWG 18) Wire gauge
Kabeldurchlass - (able outlet

Schutzart 1P65 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +100 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated volfage
Bemessungs-Stofspannung 4000V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 10A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <15mQ Confact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliiche Sn (Zinn/tinn) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse - Material of housing

Bauform B
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 - 220
Solenoid valve connectors size B series 225 - 220

Technische Daten

Specifications
Polzahl 3 Contacts
Querschnitt mm2 1) - Wire gauge mm? 1)
Material Mantel PUR Material jacket
Isolation Litze PVC Insulation wire
Litzenaufbau (mm) 24x02 Design of wire (mm)
Kabelmantel (mm) 6 mm (able jacket (mm)
Leiterwiderstand 26 Q/Km Resistance of wire
Temperaturbereich (Kobel bewegt) -5°C/+70°C Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kobel fest) -20°C/+70°C Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kabel bewegt) min. 60 mm Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest) min. 30 mm Bending radius (cable not in move)
Tulassung = Approval
Einzelteildarstellung Geriitesteckdose
Companent part draving Female power connector
Auf Anfrage: Geriitesteckdose mit Zugentlastung
Upon request: Female power connector with strain relief

Polbilder Industrie Serie 225 DIN EN 175301-803 Serie 220
Contact arrangements Industrial standard series 225 DIN EN 175301-803 Series 220

2+PE miy) 2+PE

1 braun/brown ol 28] ‘%ﬂ —FE 1 braun/brown

2 blou/blve ] 2 ( ‘&ﬁ &= 2 blou/blve

@ griin/gelb/green/yellow

Mi2

3 blou/blue

4 braun/brown

5 griin/gelb/green/yellow

U Vergleichbare AWG Leiter siehe Seite TI-5. / ¥ Comparable AWG conductors see page TI-5.

2

:

@ grin/gelb/green/yellow

Mi2

3 blau/blve

4 braun/brown

5 griin/gelb/green/yellow

Bouform B M
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SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett
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SI P40 Tl

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IPA0 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

M161P67 M161P40 PPIP67 Bajonett

MI12-A M8 M5

VL

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2ZUS  MI2D  MI2-B

BF-C

=1 binder

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 - 220

Solenoid valve connectors size B series 225 - 220

Zubehor
Accessories

Bezeichnung Flachdichtung Industrie Serie 225 Flachdichtung Industrie Serie 225 Flachdichtung DIN Serie 220 Flachdichtung DIN Serie 220
Description Flat seal industrial standard series 225 Flat seal industrial standard series 225 Flat seal DIN series 220 Flat seal DIN series 220
Abbildung
Fn A~ ~ N a
"\ \\
; '
= g
MaBzeichnung e n.n 281
. & 1] S _ 15 7o e, oS # d 75 15
D o5 - = ‘. 7 o < = 1l g 2 28 i i
roving 5 5 ~ S = ~ ST
7 L=, 7 P
2 —— == S = \;7 S 24— == 2 r\’}s
= Wi S 73 Nl AN |
= |9 55] o , 5| 24 8511 8118
i 2
Bestell-Nr. Material Bestell-Nr. Material Bestell-Nr. Material Bestell-Nr. Material Bestell-Nr.
Ordering-ilo. Material Ordering-No. Material Ordering-No. Material Ordering-No. Material Ordering-No.
NBR beige/beige | 16-8093-000 NBR beige/beige | 16-8094-000 ‘ NBR beige/beige | 16-8100-000 NBR beige/beige | 16-8101-000
Silicon rot /red 16-8093-001 Silicon rot/red 16-8094-001 ‘ Silicon rot /red 16-8100-001 Silicon rot/red -
Bezeichnung Profildichtung Industrie/DIN Serie 225/220 Réindelschraube Serie 225/220
Description Profiled seal industrial standard/DIN series 225/220 Knurled screw series 225/220
Abbildung "‘"f
Figure p
MaBzeichnung 23,2 1747 =
Drawing o
\Vjﬁw
xSy S
L J )
& L
| Material Bestell-Nr. Bestell-Nr.
gﬁ;:;lll"srm Material Ordering-No. Ordering-No. ‘
NBR schwarz 16-8105-000 16-8096-131 ‘
blck 16.8104131 |
Temperaturbereich Dichtungen
Temperature range of seals
NBR beige/beige -40° C — +100° C
NBR schwarz/black ~ -20° C — +125° C
Silicon rot/red -60° C — +250° C
Bauform B
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